
超高纯气体过滤器

SCF 系列
■	 Membralox 陶瓷过滤技术

■	真正的世伟洛克® VCR® 面密封接头

■	在最大流速下对 0.003 µm 的颗粒移除率超过 99.9999999%

■	流速为 2700 标准升/分
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SCF 系列 UHP 过滤器
世伟洛克 SCF 系列 UHP 气体过滤器可达到 SEMI E49.8-96 的
严格要求。SCF 系列 UHP 过滤器采用专有的 Membralox 陶瓷元
件和 316L VAR 不锈钢壳体，是适用于许多要求苛刻的气体过滤
应用的解决方案。

结构材料
陶瓷过滤元件：高纯铝

垫片；高密度 PTFE

外壳：�316L VAR 不锈钢/SEMI F20 高纯度，最低允许 20 %  
延伸率

特点
■	高效清除颗粒

■	颗粒脱落率极低

■	优异的水分烘干特性

■	脱气率极低

■	优异的化学相容性

■	高压差额定值

■	直通全焊结构

■	最大流速：30、225、600、900 和 2700 标准升/分 

■	端接：1/4、1/2 和 3/4 英寸整体式外螺纹 VCR 面密封接头；�
1/4 英寸内螺纹 VCR 面密封接头

■	行业标准长度；请参阅订购信息和尺寸。订购信息和尺寸。

Membralox 陶瓷过滤技术
Membralox 陶瓷过滤元件是多层过滤介质。材料是有精密控制孔
隙结构的高纯铝。 

Membralox 陶瓷元件采用一种挤压多流道块状或管状结构。结构
内流道的表面涂有精密控制膜层。最终烧结过程把这些层熔合在
一起。

结果就得到具有颗粒脱落率极低、流量特性高特点的过滤元件。按
照 SEMI F38-0699 测试时，该过滤器的清除等级在 0.003 µm 时
为大于 99.9999999 %。 

Membralox 陶瓷过滤元件具有耐高温和化学稳定性能，以及优异
的颗粒清除和漏气特性。�
 

技术数据

电子显微镜扫描图像显示了过滤元件的
两个膜层：超细膜层和细膜层（自上而
下显示）。

陶瓷过滤元件是用高纯氧化铝制成的多
通道块状或管状结构。

气
流

清除等级时的最高流速 
标准升/分钟�

（标准 立方英尺3/分钟） 
过滤面积 
cm2 (in.2) 

 37°C (100°F)  
时压力等级 psig (bar) 温度额定值 

°C (°F) 清除等级 内部表面光洁度 工作 差别

30 (1.0) 10 (1.6) 

3000 
(206)

145 
(10)

50 �
(122) 

0.003 µm 时  
> 99.9999999 % 

电抛光并精加工
成平均粗糙度  

5 µin (0.13 µm) Ra

225 (7.9) 20 (3.1) 

600 (21) 70 (11) 

900 (31) 150 (23) 

2700 (95) 450 (70) 
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最大流速：30 标准升/分钟 最大流速：225 标准升/分钟
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最大流速：600 标准升/分钟

30.0 psig (2.0 bar) 90.0 psig (6.2 bar)

名义进口压力

氮气流量，标准立方英尺3/分钟
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最大流速：900 标准升/分钟

30.0 psig (2.0 bar) 90.0 psig (6.2 bar)

名义进口压力

43.5 psig (2.9 bar)29.0 psig (1.9 bar)14.5 psig (0.9 bar)

名义进口压力

72.5 psig (4.9 bar)58.0 psig (3.9 bar)

14.5 psig (0.9 bar) 29.0 psig (1.9 bar) 43.5 psig (2.9 bar)

名义进口压力

58.0 psig (3.9 bar) 72.5 psig (4.9 bar)

氮气流量，标准立方英尺3/分钟
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最大流速：2700 std L/min

90.0 psig (6.2 bar)

30.0 psig (2.0 bar) 60.0 psig (4.1 bar)

名义进口压力

压降下的流速
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订购信息与尺寸
尺寸以英寸（毫米）为单位表示，仅供参考，可能有变动。

测试
所有 SCF 系列过滤器都已经过氦气泄漏测试，最大泄漏率  
9 3 10-9 标准立方厘米3/秒。

SCF 系列过滤器设计作了氦气泄漏测试，最大泄漏率为  
2 310–10 标准立方厘米3/秒。

3 英寸（76.2 毫米）过滤器—30 和 225 标准升/分钟 所有其他过滤器

C 直径 A B 六角

B 六角

C 直径A

清洁和包装
所有 SCF 系列过滤器都是按照世伟洛克超高纯工艺规范（SC-01）
MS‑06‑61 加工处理的。

最大流量 
标准升/分 进口与出口端接 订购号 

尺寸，英寸（毫米） 

A B C 

3 英寸（76.2 毫米）过滤器  

30 
1/4 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF3-VR4-P-30 

3.31 
(84.1) 

0.88 
(22.4) 

0.80 
(20.3) 1/4 英寸整体式外螺纹 VCR 接头

和 1/4 英寸内螺纹 VCR 接头 SS-SCF3-VR4FR4-P-30 

225 

1/4 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF3-VR4-P-225 

1.23 
(31.2) 

1.18 
(30.0) 

1/4 英寸整体式外螺纹 VCR 接头
和 1/4 英寸内螺纹 VCR 接头 SS-SCF3-VR4FR4-P-225 

1/2 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF3-VR8-P-225 

600 
1/4 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF3-VR4-P-600 1.42 

(36.1) 
1.67 
(42.4) 1/2 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF3-VR8-P-600 

5 英寸（127 毫米）过滤器  

900 
1/4 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF5-VR4-P-900 5.00 

(127) 
0.93 
(23.6) 

1.67 
(42.4) 1/2 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF5-VR8-P-900 

11 英寸（279 毫米）过滤器 

2700 
1/2 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF11-VR8-P-2700 

11.2 
(284) 

0.93 
(23.6) 1.67 

(42.4) 
3/4 英寸整体式外螺纹 VCR 接头 SS-SCF11-VR12-P-2700 1.29 

(32.8) 

安全产品选型

选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、 
无故障的产品性能。产品的功能、材料兼容性、充足的额定
值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的责任。

质量保证信息
世伟洛克公司对其产品提供终身有限保证。如需了解详情，请访问
公司网站 swagelok.com 或联系世伟洛克授权代表。

• 警告 
请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世
伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用或
互换。

http://www.swagelok.com
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-06-61.pdf

