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设定压力弹簧
  支持对不同的流量

进行压力控制。
 改善衰减性能。

调节阀调节螺丝
 细牙螺纹提高了压力设置的调节能力

和分辨率。

隔膜传感机构
 常用于低输出压力场合
 能够更准确地探测出口压力变化
 可采用 PTFE 及各种弹性体。

阀体材料
 316L SS 提高了抗腐蚀能力。

密封材料
 可采用多种材料，以提高化学

相容性并扩大应用范围。

阀体塞
 易于维护，并且正常工作时间长。

平衡阀设计
 减少依赖性，无论进口压力变化幅度

如何都能提供较好压力控制。

阀座密封
 可采用 PCTFE、PEEK 及各种弹

性体。

弹簧底部导向板
 连接隔膜来使力

均匀分布。
 保护隔膜，防止

其过早损坏。

螺纹排放口
 允许监视隔膜或活塞传感机构。

RHPS 系列调压阀
减压型调压阀

隔膜支撑板
 延长隔膜寿命。

进口 出口



RS(H)2 
1/4 in.
Cv 0.05

RS(H)4, 6, 8
1/2、3/4 和 1 in.

Cv 1.95

RS(H)10, 15, 20 
1、1 1/2 和 2 in.
Cv 3.84, 7.3, 13

LRS(H)4 
1/2 in.

Cv 0.1, 0.73

减压
弹簧加载—RS 系列和圆顶加
载—RD 系列
针对选定系列，进口和控制压力
达 5800 psig（400 bar）。

LPRS4, 6, 8 
1/2、3/4 和 1 in.

Cv 1.95

LPRS10 和 15 
1 和 1 1/2 in.
Cv 3.84, 7.3

RD2
1/4 in.
Cv 0.1

RD(H)6, 8
3/4 和 1 in.

Cv 1.95、2.07

RD(H)10
1 in.

Cv 3.79

RD(H)6 DP
3/4 in.
Cv 1.95

RA4, 6, 8  
(空气加载)

1/2、3/4 和 1 in.
Cv 1.95

RD(H)15, 20
1 1/2 和 2 in.
Cv 7.3、13

RD(H)F25, 30, 40 
2 1/2、3、和 

4 in.
Cv 21、36、73

背压型： 
弹簧加载 -BS 系列和圆 
顶加载 -BD 系列
针对选定系列，进口和控制压力
达 5800 psig（400 bar）。

BS(H)2
1/4 in.
Cv 0.10

BS(H)4, 6, 8
1/2、3/4 和 1 in.

Cv 1.95

BS(H)10, 15
1 和 1 1/2 in.
Cv 3.84、7.3

LBS4
1/2 in.
Cv 1.3

BD(H)10
1 in.

Cv 3.84

BD(H)15
1 1/2 in.
Cv 7.3

储罐压力控制： 
减压型和背压型
针对选定系列，进口和控制压力
达 232 psig（16 bar）。

TBRS4
1/2 in.
Cv 0.32

TBRS(H)8
1 in.

TBRS16
2 in.

TBVS4
1/2 in.
Cv 0.32

TBVS8
1 in.

特种调压阀

PRSTC4, 8
进口压力和控制范围达  

232 psig（16 bar）
1/2 和 1 in.

Cv 0.70、1.95

HPRS4
进口压力和控制范围达  

507 psig（35 bar）
1/2 in.
Cv 0.45

LPRD20, 25,  
30, 40

2、2 1/2, 3  
和 4 in.

Cv 13、21、 
36、73

RHPS 系列调压阀


